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TABLEAUX COMPARATIFS
HUBBELLmd À ABB IEC 60309



Tableau comparatif — Hubbellmd à ABB IEC (IP67 seulement)

Prises Connecteurs Fiches Entrées
Boîte de montage 

non métallique
Capuchon 

de fermeture

Intensité 
(A)

Pôles 
et fils

Tension en V c.a. 
(sans indication 

contraire)

Heure 
au 

cadran Hubbellmd IEC ABB IEC Hubbellmd IEC ABB IEC Hubbellmd IEC ABB IEC Hubbellmd IEC ABB IEC
Hubbellmd 
IEC

ABB 
IEC

Hubbellmd 
IEC ABB IEC

16A 2P3W 100–130V 4h HBL316P4W ABB316P4W HBL316C4W ABB316C4W HBL316R4W ABB316R4W HBL316B4W ABB316B4W BB2030N BB 30 PC320 GP320
16A 2P3W 200–250V 6h HBL316P6W ABB316P6W HBL316C6W ABB316C6W HBL316R6W ABB316R6W HBL316B6W ABB316B6W BB2030N BB 30 PC320 GP320
16A 3P4W 380–415V 6h HBL416P6W ABB416P6W HBL416C6W ABB416C6W HBL416R6W ABB416R6W HBL416B6W ABB416B6W BB2030N BB 30 PC420 GP420
16A 4P5W 200/346–240/415V 6h HBL516P6W ABB516P6W HBL516C6W ABB516C6W HBL516R6W ABB516R6W HBL516B6W ABB516B6W BB2030N BB 30 PC520 GP520
20A 2P3W 100–130V 4h HBL320P4W ABB320P4W HBL320C4W ABB320C4W HBL320R4W ABB320R4W HBL320B4W ABB320B4W BB2030N BB 30 PC320 GP320
20A 2P3W 200–250V 6h HBL320P6W ABB320P6W HBL320C6W ABB320C6W HBL320R6W ABB320R6W HBL320B6W ABB320B6W BB2030N BB 30 PC320 GP320
20A 2P3W 480V 7h HBL320P7W ABB320P7W HBL320C7W ABB320C7W HBL320R7W ABB320R7W HBL320B7W ABB320B7W BB2030N BB 30 PC320 GP320
20A 3P4W 125/250V 12h HBL420P12W ABB420P12W HBL420C12W ABB420C12W HBL420R12W ABB420R12W HBL420B12W ABB420B12W BB2030N BB 30 PC420 GP420
20A 3P4W 3Ø 200–250V 9h HBL420P9W ABB420P9W HBL420C9W ABB420C9W HBL420R9W ABB420R9W HBL420B9W ABB420B9W BB2030N BB 30 PC420 GP420
20A 3P4W 3Ø 480V 7h HBL420P7W ABB420P7W HBL420C7W ABB420C7W HBL420R7W ABB420R7W HBL420B7W ABB420B7W BB2030N BB 30 PC420 GP420
20A 3P4W 3Ø 600V 5h HBL420P5W ABB420P5W HBL420C5W ABB420C5W HBL420R5W ABB420R5W HBL420B5W ABB420B5W BB2030N BB 30 PC420 GP420

20A 4P5W 3ØY 120/208–
144/250V 9h HBL520P9W ABB520P9W HBL520C9W ABB520C9W HBL520R9W ABB520R9W HBL520B9W ABB520B9W BB2030N BB 30 PC520 GP520

20A 4P5W 3ØY 277/480V 7h HBL520P7W ABB520P7W HBL520C7W ABB520C7W HBL520R7W ABB520R7W HBL520B7W ABB520B7W BB2030N BB 30 PC520 GP520
20A 4P5W 3ØY 347/600V 5h HBL520P5W ABB520P5W HBL520C5W ABB520C5W HBL520R5W ABB520R5W HBL520B5W ABB520B5W BB2030N BB 30 PC520 GP520
30A 2P3W 100–130V 4h HBL330P4W ABB330P4W HBL330C4W ABB330C4W HBL330R4W ABB330R4W HBL330B4W ABB330B4W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430
30A 2P3W 200–250V 6h HBL330P6W ABB330P6W HBL330C6W ABB330C6W HBL330R6W ABB330R6W HBL330B6W ABB330B6W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430
30A 2P3W 480V 7h HBL330P7W ABB330P7W HBL330C7W ABB330C7W HBL330R7W ABB330R7W HBL330B7W ABB330B7W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430
30A 3P4W 125/250V 12h HBL430P12W ABB430P12W HBL430C12W ABB430C12W HBL430R12W ABB430R12W HBL430B12W ABB430B12W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430
30A 3P4W 3Ø 200–250V 9h HBL430P9W ABB430P9W HBL430C9W ABB430C9W HBL430R9W ABB430R9W HBL430B9W ABB430B9W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430
30A 3P4W 3Ø 480V 7h HBL430P7W ABB430P7W HBL430C7W ABB430C7W HBL430R7W ABB430R7W HBL430B7W ABB430B7W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430
30A 3P4W 3Ø 600V 5h HBL430P5W ABB430P5W HBL430C5W ABB430C5W HBL430R5W ABB430R5W HBL430B5W ABB430B5W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430

30A 4P5W 3ØY 120/208–
144/250V 9h HBL530P9W ABB530P9W HBL530C9W ABB530C9W HBL530R9W ABB530R9W HBL530B9W ABB530B9W BB2030N BB 30 PC530 GP530

30A 4P5W 3ØY 277/480V 7h HBL530P7W ABB530P7W HBL530C7W ABB530C7W HBL530R7W ABB530R7W HBL530B7W ABB530B7W BB2030N BB 30 PC530 GP530
30A 4P5W 3ØY 347/600V 5h HBL530P5W ABB530P5W HBL530C5W ABB530C5W HBL530R5W ABB530R5W HBL530B5W ABB530B5W BB2030N BB 30 PC530 GP530
32A 2P3W 100–130V 4h HBL332P4W ABB332P4W HBL332C4W ABB332C4W HBL332R4W ABB332R4W HBL332B4W ABB332B4W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430
32A 2P3W 200–250V 6h HBL332P6W ABB332P6W HBL332C6W ABB332C6W HBL332R6W ABB332R6W HBL332B6W ABB332B6W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430
32A 3P4W 380–415V 6h HBL432P6W ABB432P6W HBL432C6W ABB432C6W HBL432R6W ABB432R6W HBL432B6W ABB432B6W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430

32A 3P4W 380V 50 Hz/440V 
60 Hz 3h HBL432P3W ABB432P3W HBL432C3W ABB432C3W HBL432R3W ABB432R3W HBL432B3W ABB432B3W BB2030N BB 30 PC3430 GP330/430

32A 4P5W 200/346–240/415V 6h HBL532P6W ABB532P6W HBL532C6W ABB532C6W HBL532R6W ABB532R6W HBL532B6W ABB532B6W BB2030N BB 30 PC530 GP530
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Hubbell est une marque déposée de la firme Hubbell Incorporated.
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Tableau comparatif — Hubbellmd à ABB IEC (IP67 seulement)

Prises Connecteurs Fiches Entrées
Boîte de montage 

non métallique
Capuchon 

de fermeture

Intensité 
(A)

Pôles 
et fils

Tension en V c.a. 
(sans indication 

contraire)

Heure 
au 

cadran Hubbellmd IEC ABB IEC Hubbellmd IEC ABB IEC Hubbellmd IEC ABB IEC Hubbellmd IEC ABB IEC
Hubbellmd 
IEC

ABB 
IEC

Hubbellmd 
IEC ABB IEC

60A 2P3W 100–130V 4h HBL360P4W ABB360P4W HBL360C4W ABB360C4W HBL360R4W ABB360R4W HBL360B4W ABB360B4W BB60N BB 60 PC60 GP60
60A 2P3W 200–250V 6h HBL360P6W ABB360P6W HBL360C6W ABB360C6W HBL360R6W ABB360R6W HBL360B6W ABB360B6W BB60N BB 60 PC60 GP60
60A 2P3W 480V 7h HBL360P7W ABB360P7W HBL360C7W ABB360C7W HBL360R7W ABB360R7W HBL360B7W ABB360B7W BB60N BB 60 PC60 GP60
60A 2P3W 50–250VDC 3h HBL360P3W ABB360P3W HBL360C3W ABB360C3W HBL360R3W ABB360R3W HBL360B3W ABB360B3W BB60N BB 60 PC60 GP60
60A 3P4W 125/250V 12h HBL460P12W ABB460P12W HBL460C12W ABB460C12W HBL460R12W ABB460R12W HBL460B12W ABB460B12W BB60N BB 60 PC60 GP60
60A 3P4W 3Ø 200–250V 9h HBL460P9W ABB460P9W HBL460C9W ABB460C9W HBL460R9W ABB460R9W HBL460B9W ABB460B9W BB60N BB 60 PC60 GP60
60A 3P4W 3Ø 480V 7h HBL460P7W ABB460P7W HBL460C7W ABB460C7W HBL460R7W ABB460R7W HBL460B7W ABB460B7W BB60N BB 60 PC60 GP60
60A 3P4W 3Ø 600V 5h HBL460P5W ABB460P5W HBL460C5W ABB460C5W HBL460R5W ABB460R5W HBL460B5W ABB460B5W BB60N BB 60 PC60 GP60

60A 4P5W 3ØY 120/208–
144/250V 9h HBL560P9W ABB560P9W HBL560C9W ABB560C9W HBL560R9W ABB560R9W HBL560B9W ABB560B9W BB60N BB 60 PC60 GP60

60A 4P5W 3ØY 277/480V 7h HBL560P7W ABB560P7W HBL560C7W ABB560C7W HBL560R7W ABB560R7W HBL560B7W ABB560B7W BB60N BB 60 PC60 GP60
60A 4P5W 3ØY 347/600V 5h HBL560P5W ABB560P5W HBL560C5W ABB560C5W HBL560R5W ABB560R5W HBL560B5W ABB560B5W BB60N BB 60 PC60 GP60

63A 2P3W 200–250V 6h HBL363P6W ABB363P6W HBL363C6W ABB363C6W HBL363R6W ABB363R6W HBL363B6W ABB363B6W BB60N BB 60 PC60 GP60
63A 3P4W 380–415V 6h HBL463P6W ABB463P6W HBL463C6W ABB463C6W HBL463R6W ABB463R6W HBL463B6W ABB463B6W BB60N BB 60 PC60 GP60
63A 4P5W 200/346–240/415V 6h HBL563P6W ABB563P6W HBL563C6W ABB563C6W HBL563R6W ABB563R6W HBL563B6W ABB563B6W BB60N BB 60 PC60 GP60
100A 2P3W 100–130V 4h HBL3100P4W ABB3100P4W HBL3100C4W ABB3100C4W HBL3100R4W ABB3100R4W HBL3100B4W ABB3100B4W BB100N BB 100 PC100 GP100
100A 2P3W 200–250V 6h HBL3100P6W ABB3100P6W HBL3100C6W ABB3100C6W HBL3100R6W ABB3100R6W HBL3100B6W ABB3100B6W BB100N BB 100 PC100 GP100
100A 2P3W 480V 7h HBL3100P7W ABB3100P7W HBL3100C7W ABB3100C7W HBL3100R7W ABB3100R7W HBL3100B7W ABB3100B7W BB100N BB 100 PC100 GP100
100A 3P4W 125/250V 12h HBL4100P12W ABB4100P12W HBL4100C12W ABB4100C12W HBL4100R12W ABB4100R12W HBL4100B12W ABB4100B12W BB100N BB 100 PC100 GP100
100A 3P4W 3Ø 200–250V 9h HBL4100P9W ABB4100P9W HBL4100C9W ABB4100C9W HBL4100R9W ABB4100R9W HBL4100B9W ABB4100B9W BB100N BB 100 PC100 GP100
100A 3P4W 3Ø 480V 7h HBL4100P7W ABB4100P7W HBL4100C7W ABB4100C7W HBL4100R7W ABB4100R7W HBL4100B7W ABB4100B7W BB100N BB 100 PC100 GP100
100A 3P4W 3Ø 600V 5h HBL4100P5W ABB4100P5W HBL4100C5W ABB4100C5W HBL4100R5W ABB4100R5W HBL4100B5W ABB4100B5W BB100N BB 100 PC100 GP100

100A 4P5W 3ØY 120/208–
144/250V 9h HBL5100P9W ABB5100P9W HBL5100C9W ABB5100C9W HBL5100R9W ABB5100R9W HBL5100B9W ABB5100B9W BB100N BB 100 PC100 GP100

100A 4P5W 3ØY 277/480V 7h HBL5100P7W ABB5100P7W HBL5100C7W ABB5100C7W HBL5100R7W ABB5100R7W HBL5100B7W ABB5100B7W BB100N BB 100 PC100 GP100
100A 4P5W 3ØY 347/600V 5h HBL5100P5W ABB5100P5W HBL5100C5W ABB5100C5W HBL5100R5W ABB5100R5W HBL5100B5W ABB5100B5W BB100N BB 100 PC100 GP100
125A 2P3W 200–250V 6h HBL3125P6W ABB3125P6W HBL3125C6W ABB3125C6W HBL3125R6W ABB3125R6W HBL3125B6W ABB3125B6W BB100N BB 100 PC100 GP100
125A 3P4W 380–415V 6h HBL4125P6W ABB4125P6W HBL4125C6W ABB4125C6W HBL4125R6W ABB4125R6W HBL4125B6W ABB4125B6W BB100N BB 100 PC100 GP100
125A 4P5W 200/346–240/415V 6h HBL5125P6W ABB5125P6W HBL5125C6W ABB5125C6W HBL5125R6W ABB5125R6W HBL5125B6W ABB5125B6W BB100N BB 100 PC100 GP100

Hubbell est une marque déposée de la firme Hubbell Incorporated.



md

Tableau comparatif — Hubbellmd 
à ABB IEC (IP67 seulement)

À commutateur Avec fusible Avec rupteur
Prise 
d’accouplement

Intensité 
(A)

Pôles 
et fils

Tension en V c.a. 
(sans indication contraire)

Heure au 
cadran Hubbellmd IEC ABB IEC Hubbellmd IEC ABB IEC Hubbellmd IEC ABB IEC ABB IEC

20A 3P4W 125/250V 12h HBL420MI12W ABB420MI12W S/O ABB420MF12W S/O S/O ABB420P12W

20A 3P4W 3Ø 200–250V 9h HBL420MI9W ABB420MI9W S/O ABB420MF9W S/O S/O ABB420P9W

20A 3P4W 3Ø 480V 7h HBL420MI7W ABB420MI7W S/O ABB420MF7W S/O S/O ABB420P7W

20A 3P4W 3Ø 600V 5h HBL420MI5W ABB420MI5W S/O ABB420MF5W S/O S/O ABB420P5W

30A 2P3W 100–130V 4h HBL330MI4W ABB330MI4W S/O S/O S/O S/O ABB330P4W

30A 2P3W 200–250V 6h HBL330MI6W ABB330MI6W S/O S/O S/O S/O ABB330P6W

30A 2P3W 480V 7h HBL330MI7W ABB330MI7W S/O S/O S/O S/O ABB330P7W

30A 3P4W 125/250V 12h HBL430MI12W ABB430MI12W HBL430MIF12W ABB430MF12W S/O S/O ABB430P12W

30A 3P4W 3Ø 200–250V 9h HBL430MI9W ABB430MI9W HBL430MIF9W ABB430MF9W S/O S/O ABB430P9W

30A 3P4W 3Ø 480V 7h HBL430MI7W ABB430MI7W HBL430MIF7W ABB430MF7W S/O S/O ABB430P7W

30A 3P4W 3Ø 600V 5h HBL430MI5W ABB430MI5W HBL430MIF5W ABB430MF5W S/O S/O ABB430P5W

30A 4P5W 3ØY 120/208–144/250V 9h HBL530MI9W ABB530MI9W S/O S/O S/O S/O ABB530P9W

30A 4P5W 3ØY 277/480V 7h HBL530MI7W ABB530MI7W HBL530MIF7W ABB530MF7W S/O S/O ABB530P7W

30A 4P5W 3ØY 347/600V 5h HBL530MI5W ABB530MI5W HBL530MIF5W ABB530MF5W S/O S/O ABB530P5W

32A 3P4W 380V 50 Hz/440V 60Hz 3h HBL432MI3W ABB432MI3W S/O S/O S/O S/O ABB332P3W

60A 2P3W 100–130V 4h HBL360MI4W ABB360MI4W S/O S/O S/O S/O ABB360P4W

60A 2P3W 200–250V 6h HBL360MI6W ABB360MI6W S/O ABB360MF6W S/O S/O ABB360P6W

60A 2P3W 480V 7h HBL360MI7W ABB360MI7W S/O S/O S/O S/O ABB360P7W

60A 3P4W 125/250V 12h HBL460MI12W ABB460MI12W HBL460MIF12W ABB460MF12W S/O S/O ABB460P12W

60A 3P4W 3Ø 200–250V 9h HBL460MI9W ABB460MI9W HBL460MIF9W ABB460MF9W S/O S/O ABB460P9W

60A 3P4W 3Ø 480V 7h HBL460MI7W ABB460MI7W HBL460MIF7W ABB460MF7W S/O S/O ABB460P7W

60A 3P4W 3Ø 600V 5h HBL460MI5W ABB460MI5W HBL460MIF5W ABB460MF5W S/O S/O ABB460P5W

60A 4P5W 3ØY 120/208–144/250V 9h HBL560MI9W ABB560MI9W HBL560MIF9W ABB560MF9W S/O S/O ABB560P9W

60A 4P5W 3ØY 277/480V 7h HBL560MI7W ABB560MI7W S/O S/O S/O S/O ABB560P7W

60A 4P5W 3ØY 347/600V 5h HBL560MI5W ABB560MI5W S/O S/O S/O S/O ABB560P5W

100A 2P3W 200–250V 6h HBL3100MI6W ABB3100MI6W S/O S/O S/O S/O ABB3100P6W

100A 3P4W 125/250V 12h HBL4100MI12W ABB4100MI12W S/O S/O S/O ABB4100MB12W ABB4100P12W

100A 3P4W 3Ø 200–250V 9h HBL4100MI9W ABB4100MI9W S/O S/O S/O ABB4100MB9W ABB4100P9W

100A 3P4W 3Ø 480V 7h HBL4100MI7W ABB4100MI7W S/O S/O S/O ABB4100MB7W ABB4100P7W

100A 3P4W 3Ø 600V 5h HBL4100MI5W ABB4100MI5W S/O S/O S/O S/O ABB4100P5W

100A 4P5W 3ØY 120/208–144/250V 9h HBL5100MI9W ABB5100MI9W S/O S/O S/O ABB5100MB9W ABB5100P9W

Pour obtenir un catalogue complet des produits de qualité Thomas & Betts, communiquez avec le bureau 
des ventes Thomas & Betts de votre région ou visitez notre site web au www.tnb.ca.
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Hubbell est une marque déposée de la firme Hubbell Incorporated.


