TABLEAUX COMPARATIFS
HUBBELL™ A ABB IEC 60309 Russellstoll.

Membre du Groupe ABB



Russelistoll.

Tableau comparatif — Hubbell™ a ABB IEC (IP67 seulement)
@ w0 ® P

Boite de montage

Capuchon

Prises Connecteurs Fiches Entrées non métallique de fermeture
TensionenVc.a. Heyre
Intensité Podles (sans indication au Hubbell™ ABB Hubbell™?
(A) et fils contraire) cadran | Hubbell™ IEC  ABB IEC Hubbell™ [EC ABB IEC Hubbell™ [EC ABB IEC Hubbell™ [EC ABB IEC IEC IEC |IEC ABB IEC
16A 2P3W 100-130V 4h |HBL316P4W  ABB316P4W | HBL316C4W ABB316C4W | HBL316R4W ABB316R4W | HBL316B4W ABB316B4W | BB2030N BB 30 |PC320  GP320
16A 2P3W 200-250V 6h |HBL316P6W ABB316P6W | HBL316C6W ABB316C6W |HBL316R6W ABB316R6W |HBL316B6W ABB316B6W |BB2030N BB 30 |PC320  GP320
16A 3P4W 380-415V 6h |HBL416P6W ABB416P6W | HBL416C6W ABB416C6W |HBL416R6W ABB416R6W |HBL416B6W ABB416B6W |BB2030N BB 30 |PC420  GP420
16A 4P5W  200/346-240/415V  6h | HBL516P6W  ABB516P6W | HBL516C6W ABB516C6W | HBL516R6W ABB516R6W | HBL516B6W ABB516B6W | BB203ON BB 30 |PC520  GP520
20A 2P3W 100-130V 4h |HBL320P4W  ABB320P4W | HBL320C4W ABB320C4W |HBL320R4W ABB320R4W | HBL320B4W ABB320B4W | BB2030N BB 30 |PC320  GP320
20A 2P3W 200-250V 6h |HBL320P6W ABB320P6W | HBL320C6W ABB320C6W | HBL320R6W ABB320R6W | HBL320B6W ABB320B6W |BB2030N BB 30 |PC320  GP320
20A 2P3W 480V 7h |HBL320P7W  ABB320P7W |HBL320C7W ABB320C7W |HBL320R7W ABB320R7W |HBL320B7W ABB320B7W |BB2030N BB 30 |[PC320  GP320
20A 3PawW 125/250V 12h |HBL420P12W ABB420P12W | HBL420C12W ABB420C12W | HBL420R12W ABB420R12W | HBL420B12W ABB420B12W |BB2030N BB 30 |PC420  GP420
20A 3PaW 30 200-250V oh |HBL420POW  ABB420P9W | HBL420COW ABB420COW |HBL420ROW ABB420ROW | HBL420BOW ABB420BOW |BB2030N BB 30 |PC420  GP420
20A 3PAW 30 480V 7h |HBL420P7TW  ABB420P7W | HBL420C7TW ABB420C7TW | HBL420R7W ABB420R7W | HBL420B7TW ABB420B7W | BB2030N BB 30 |PC420  GP420
20A 3PAW 30 600V 5h | HBL420P5W  ABB420P5W | HBL420C5W ABB420C5W | HBL420RSW ABB420R5W | HBL420B5W ABB420B5W | BB2030N BB 30 |PC420  GP420
20A 4P5W S0y 20208 oh |HBL520POW  ABB520P9W | HBL520COW ABB520COW | HBL520ROW ABB520ROW | HBL520BOW ABB520BOW | BB2030N BB 30 |PC520  GP520
20A 4P5W 3@V 277/480V 7h |HBL520P7W  ABB520P7W | HBL520C7TW ABB520C7TW | HBL520R7W ABB520R7W | HBL520B7W ABB520B7W | BB2030ON BB 30 |PC520  GP520
20A 4P5W 30 347/600V 5h | HBL520P5SW  ABB520P5W | HBL520C5W ABB520C5W | HBL520REW ABB520RSW | HBL520B5W ABB520B5W | BB2030N BB 30 |PC520  GP520
30A 2P3W 100-130V 4h |HBL330PAW  ABB330P4W | HBL330C4W ABB330C4W |HBL330R4W ABB330R4W | HBL330B4W ABB330B4W |BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
30A 2P3W 200-250V 6h |HBL330P6W ABB330P6W | HBL330C6W ABB330C6W |HBL330R6W ABB330R6W | HBL330B6W ABB330B6W |BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
30A 2P3W 480V 7h |HBL330P7W  ABB330P7W |HBL330C7TW ABB330C7W | HBL330R7W ABB330R7W | HBL330B7W ABB330B7W | BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
30A 3P4AW 125/250V 12h | HBL430P12W ABB430P12W | HBL430C12W ABB430C12W | HBL430R12W ABB430R12W | HBL430B12W ABB430B12W |BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
30A 3PAW 30 200-250V oh |HBL430POW  ABB430POW | HBL430COW ABB430COW | HBL430ROW ABB430ROW | HBL430BOW ABB430BOW | BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
30A 3PawW 30 480V 7h |HBL430P7TW  ABB430P7W | HBL430C7W ABB430C7W |HBL430R7W ABB430R7W | HBL430B7TW ABB430B7TW |BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
30A 3PawW 30 600V 5h | HBL430P5W  ABB430P5W | HBL430C5W ABB430C5W | HBL430R5W ABB430RSW | HBL430B5W ABB430B5W | BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
30A 4P5W 3‘2’1\;‘1‘/22%/338‘ 9h |HBL530PO9W  ABB530POW | HBL530COW ABB530COW | HBL530ROW ABB530R9W | HBL530BOW ABB530BOW | BB2030N BB 30 |PC530  GP530
30A 4P5W 30Y 277/480V 7h |HBL530P7W  ABB530P7TW | HBL530C7TW ABB530C7W |HBL530R7W ABB530R7W | HBL530B7W ABB530B7W |BB2030N BB 30 |PC530  GP530
30A 4P5W 30 347/600V 5h |HBL530P5SW  ABB530P5W | HBL530C5W ABB530C5W | HBL530RSW ABB530RSW | HBL530B5W ABB530B5W | BB2030N BB 30 |PC530  GP530
39A 2P3W 100-130V 4h |HBL332P4W  ABB332P4W | HBL332C4W ABB332C4W |HBL332R4W ABB332R4W | HBL332B4W ABB332B4W | BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
39A 2P3W 200-250V 6h |HBL332P6W ABB332P6W | HBL332C6W ABB332C6W |HBL332R6W ABB332R6W | HBL332B6W ABB332B6W |BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
32A 3PaW 380-415V 6h |HBL432P6W  ABB432P6W | HBL432C6W ABB432C6W |HBL432R6W ABB432R6W | HBL432B6W ABB432B6W | BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
32A apaw 380V S0 Hi"“‘o‘/ 3h |HBL432P3W  ABB432P3W |HBL432C3W ABB432C3W |HBL432R3W ABB432R3W | HBL432B3W ABB432B3W |BB2030N BB 30 |PC3430 GP330/430
32A 4PSW  200/346-240/415V  6h |HBL532P6W  ABB532P6W | HBL532C6W ABB532C6W | HBL532R6W ABB532R6W | HBL532B6W ABB532B6W | BB2030N BB 30 |PC530  GP530

Hubbell est une marque déposée de la firme Hubbell Incorporated.



Russelistoll.

Tableau comparatif — Hubbell™ a ABB IEC (IP67 seulement)
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Boite de montage Capuchon
Prises Connecteurs Fiches Entrées non métallique de fermeture
TensionenV c.a. Heyre
Intensité Pdles (sans indication au Hubbell™ ABB Hubbell™
(A) et fils contraire) cadran | Hubbell™ IEC ABB IEC Hubbell™ IEC ABB IEC Hubbell™ IEC ABB IEC Hubbell™ IEC ABB IEC IEC IEC IEC ABB IEC
60A 2P3W 100-130V 4h |HBL360P4W  ABB360P4W | HBL360C4W ABB360C4W | HBL360R4W ABB360R4W | HBL360B4W ABB360B4W | BB60ON BB 60 |PC60 GP60
60A 2P3W 200-250V 6h | HBL360P6W ABB360P6W | HBL360C6W ABB360C6W | HBL360R6W ABB360R6W | HBL360B6W ABB360B6W | BB6ON BB 60 |PC60 GP60
60A 2P3W 480V 7h | HBL360P7W  ABB360P7W | HBL360C7W ABB360C7W | HBL360R7W ABB360R7W | HBL360B7W ABB360B7W | BB60ON BB 60 |PC60 GP60
60A 2P3W 50-250VDC 3h |[HBL360P3W  ABB360P3W | HBL360C3W ABB360C3W | HBL360R3W ABB360R3W | HBL360B3W ABB360B3W | BB60ON BB 60 |PC60 GP60
60A 3P4W 125/250V 12h | HBL460P12W ABB460P12W | HBL460C12W ABB460C12W | HBL460R12W ABB460R12W | HBL460B12W ABB460B12W | BB6ON BB 60 [PC60 GP60
60A 3P4W 30 200-250V 9h |[HBL460PO9W  ABB460P9W | HBL460COW ABB460C9W | HBL460ROW ABB460R9W | HBL460BOW ABB460BOW | BB60ON BB 60 |PC60 GP60
60A 3P4W 30 480V 7h | HBL460P7W  ABB460P7W | HBL460C7W ABB460C7W | HBL460R7W ABB460R7W | HBL460B7W ABB460B7W | BB60ON BB 60 |PC60 GP60
60A 3P4W 30 600V 5h | HBL460P5W  ABB460P5W | HBL460C5W ABB460C5W | HBL460R5W ABB460R5W | HBL460B5W ABB460B5W | BB6ON BB 60 |PC60 GP60
60A 4P5W 80y 120/208- oh |HBL56OPOW  ABB560POW | HBL560COW ABB560COW |HBL560ROW ABB560ROW | HBLS6OBOW ABBS60BOW |BB6ON BB 60 |[PC60  GP60
60A 4P5W 30Y 277/480V 7h | HBL560P7W  ABB560P7W | HBL560C7W ABB560C7W | HBL560R7W ABB560R7W | HBL560B7W ABB560B7W | BB60ON BB 60 |PC60 GP60
60A 4P5W 30Y 347/600V 5h | HBL560P5W  ABB560P5W | HBL560C5W ABB560C5W | HBL560R5W ABB560R5W | HBL560B5W ABB560B5W | BB6ON BB 60 |PC60 GP60
63A 2P3W 200-250V 6h | HBL363P6W  ABB363P6W | HBL363C6W ABB363C6W | HBL363R6W ABB363R6W | HBL363B6W ABB363B6W | BB60ON BB 60 |PC60 GP60
63A 3P4W 380-415V 6h | HBL463P6W  ABB463P6W | HBL463C6W ABB463C6W | HBL463R6W ABB463R6W | HBL463B6W ABB463B6W | BB60ON BB 60 [PC60 GP60
63A 4P5W  200/346-240/415V 6h | HBL563P6W  ABB563P6W | HBL563C6W ABB563C6W | HBL563R6W ABB563R6W | HBL563B6W ABB563B6W | BB6ON BB 60 |PC60 GP60
100A 2P3W 100-130V 4h | HBL3100P4W ABB3100P4W | HBL3100C4W ABB3100C4W | HBL3100R4W ABB3100R4W | HBL3100B4W ABB3100B4W | BB1OON BB 100 |PC100 GP100
100A 2P3W 200-250V 6h | HBL3100P6W ABB3100P6W | HBL3100C6W ABB3100C6W | HBL3100R6W ABB3100R6W | HBL3100B6W ABB3100B6W | BB1OON BB 100 |PC100 GP100
100A 2P3W 480V 7h | HBL3100P7W ABB3100P7W | HBL3100C7W ABB3100C7W | HBL3100R7W ABB3100R7W | HBL3100B7W ABB3100B7W | BB100N BB 100 PC100 GP100
100A 3P4W 125/250V 12h | HBL4100P12W ABB4100P12W | HBL4100C12W ABB4100C12W| HBL4100R12W ABB4100R12W | HBL4100B12W ABB4100B12W | BB10ON BB 100 |[PC100 GP100
100A 3P4W 3@ 200-250V 9h | HBL4100PSW ABB4100P9W | HBL4100COW ABB4100C9W | HBL4100ROW ABB4100R9W | HBL4100BOW ABB4100B9W |BB100N BB 100 |PC100 GP100
100A 3P4W 30 480V 7h | HBL4100P7W ABB4100P7W | HBL4100C7W ABB4100C7W | HBL4100R7W ABB4100R7W | HBL4100B7W ABB4100B7W | BB10ON BB 100 [PC100 GP100
100A 3P4W 3J 600V 5h | HBL4100P5W ABB4100P5W | HBL4100C5W ABB4100C5W | HBL4100R5W ABB4100R5W | HBL4100B5W ABB4100B5W | BB10ON BB 100 [PC100 GP100
100A 4P5W 361\;‘11 /2205/388_ 9h | HBL5100POSW ABB5100P9W | HBL5100CO9W ABB5100C9W | HBL5100RO9W ABB5100R9W | HBL5100BOW ABB5100B9W | BB100ON BB 100 [PC100 GP100
100A 4P5W 3QY 277/480V 7h | HBL5100P7W ABB5100P7W | HBL5100C7W ABB5100C7W | HBL5100R7W ABB5100R7W | HBL5100B7W ABB5100B7W | BB100ON BB 100 [PC100 GP100
100A 4P5W 3aY 347/600V 5h [ HBL5100P5W ABB5100P5W | HBL5100C5W ABB5100C5W | HBL5100R5W ABB5100R5W | HBL5100B5W ABB5100B5W | BB10OON BB 100 [PC100 GP100
125A 2P3W 200-250V 6h | HBL3125P6W ABB3125P6W | HBL3125C6W ABB3125C6W | HBL3125R6W ABB3125R6W | HBL3125B6W ABB3125B6W | BB10ON BB 100 |PC100 GP100
125A 3P4W 380-415V 6h | HBL4125P6W ABB4125P6W | HBL4125C6W ABB4125C6W | HBL4125R6W ABB4125R6W | HBL4125B6W ABB4125B6W | BB10OON BB 100 [PC100 GP100
125A 4P5W  200/346-240/415V 6h | HBL5125P6W ABB5125P6W | HBL5125C6W ABB5125C6W | HBL5125R6W ABB5125R6W | HBL5125B6W ABB5125B6W | BB10OON BB 100 [PC100 GP100

Hubbell est une marque déposée de la firme Hubbell Incorporated.
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Tableau comparatif — Hubbell™
a ABB IEC (IP67 seulement)
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A commutateur Avec fusible Avec rupteur sgiiouplement
Intensité Poles Tension en V c.a. Heure au
et fils (sans indication contraire) cadran Hubbell™ IEC ABB IEC Hubbell™ IEC ABB IEC Hubbell™ IEC ABB IEC ABB IEC

20A 3P4W 125/250V 12h HBL420MI12W ABB420MI12W S/0 ABB420MF12W S/0 S/0 ABB420P12W
20A 3P4W 3@ 200-250V 9h HBL420MISW ABB420MI9W S/0 ABB420MF9W S/0 S/0 ABB420P9W
20A 3P4W 30 480V 7h HBL420MI7W ABB420MI7W S/0 ABB420MF7W S/0 S/0 ABB420P7W
20A 3P4W 30 600V 5h HBL420MI5W ABB420MI5W S/0 ABB420MF5W S/0 S/0 ABB420P5W
30A 2P3W 100-130V 4h HBL330MI4W ABB330MI4W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB330P4W
30A 2P3W 200-250V 6h HBL330MI6W ABB330MI6W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB330P6W
30A 2P3W 480V 7h HBL330MI7W ABB330MI7W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB330P7W
30A 3P4W 125/250V 12h HBL430MI12W ABB430MI12W HBL430MIF12W ABB430MF12W S/0 S/0 ABB430P12W
30A 3P4W 3@ 200-250V 9h HBL430MISW ABB430MI9W HBL430MIFOW ABB430MF9W S/0 S/0 ABB430P9W
30A 3P4W 30 480V 7h HBL430MI7W ABB430MI7W HBL430MIF7W ABB430MF7W S/0 S/0 ABB430P7TW
30A 3P4W 30 600V 5h HBL430MI5W ABB430MI5SW HBL430MIF5W ABB430MF5W S/0 S/0 ABB430P5W
30A 4P5W 3Q0Y 120/208-144/250V 9h HBL530MI9W ABB530MI9W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB530P9W
30A 4P5W 3QY 277/480V 7h HBL530MI7W ABB530MI7TW HBL530MIF7W ABB530MF7W S/0 S/0 ABB530P7W
30A 4P5W 3QY 347/600V 5h HBL530MI5W ABB530MI5SW HBL530MIF5W ABB530MF5W S/0 S/0 ABB530P5W
32A 3P4W 380V 50 Hz/440V 60Hz 3h HBL432MI3W ABB432MI3W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB332P3W
60A 2P3W 100-130V 4h HBL360MI4W ABB360MI4W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB360P4W
60A 2P3W 200-250V 6h HBL360MI6W ABB360MI6W S/0 ABB360MF6W s/0 S/0 ABB360P6W
60A 2P3W 480V 7h HBL360MI7W ABB360MI7W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB360P7W
60A 3P4W 125/250V 12h HBL460MI12W ABB460MI12W HBL460MIF12W ABB460MF12W S/0 S/0 ABB460P12W
60A 3P4W 30 200-250V 9h HBL460MISW ABB460MI9W HBL460MIFOW ABB460MFOW S/0 S/0 ABB460P9W
60A 3P4W 30 480V 7h HBL460MI7W ABB460MI7W HBL460MIF7W ABB460MF7W S/0 S/0 ABB460P7W
60A 3P4W 30 600V 5h HBL460MI5W ABB460MI5SW HBL460MIF5W ABB460MF5W S/0 S/0 ABB460P5W
60A 4P5W 30Y 120/208-144/250V 9h HBL560MI9W ABB560MI9W HBL560MIFOW ABB560MFOW S/0 S/0 ABB560P9W
60A 4P5W 3QY 277/480V 7h HBL560MI7W ABB560MI7W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB560P7W
60A 4P5W 30Y 347/600V 5h HBL560MI5W ABB560MI5W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB560P5W
100A 2P3W 200-250V 6h HBL3100MI6W ABB3100MI6W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB3100P6W
100A 3P4W 125/250V 12h HBL4100MI12W ABB4100MI12W S/0 S/0 S/0 ABB4100MB12W ABB4100P12W
100A 3P4W 30 200-250V 9h HBL4100MI9W ABB4100MI9W S/0 S/0 S/0 ABB4100MB9W ABB4100POW
100A 3P4W 30 480V 7h HBL4100MI7W ABB4100MI7TW S/0 S/0 S/0 ABB4100MB7W ABB4100P7W
100A 3P4W 3@ 600V 5h HBL4100MI5W ABB4100MI5W S/0 S/0 S/0 S/0 ABB4100P5W
100A 4P5W 30Y 120/208-144/250V 9h HBL5100MI9W ABB5100MI9W S/0 S/0 S/0 ABB5100MB9W ABB5100P9W

Hubbell est une marque déposée de la firme Hubbell Incorporated.

Thomas & Betts Limitée
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J2X 2M9

Tél. : (450) 347-5318

Fax : (450) 347-1976

Pour obtenir un catalogue complet des produits de qualité Thomas & Betts, communiquez avec le bureau
des ventes Thomas & Betts de votre région ou visitez notre site web au www.tnb.ca.

Thomas&Betts

Membre du Groupe ABB
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