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Série EF26/EF26DS/EF26D
Phare satellite en surface

Spécification type

" o Les phares satellites EF26/EF26DS/EF26D seront constitués
d’une (simple) ou deux lampes (cube double ou jumelé)
. ) halogénes ajustables de 12 W. Chaque lampe sera incorporée
o\ dans un cube en polycarbonate a haute résistance au choc.
' \ Les cubes seront givrés afin de mieux diffuser la lumiére.
- 7 Les phares seront pourvus de trous de montage pour
I'installation sur une boite octogonale standard.

Le phare satellite sera le modéle Emergi-Lite™P:

Caractéristiques —

. Cubes satellites en surface, résistants au vandalisme Grilles de protection

« Modéles cube simple, jumelé ou double avec boitier

Modéle Montage
central
« Cube en polycarbonate dépoli 460.0035-E Mural (EF26)
« Certifiée CSA C 22.2 No. 141-15 460.0031-E Mural (EF26D)
- Détails de garantie: www.tnb.ca/fr/marques/emergi-lite/  460.0032-E Mural (EF26DS)
- @ % :
n . . Lampes de remplacement
E D'Imens'lons Fabriqué au Canad: p p
] Les dimensions sont approximatives et pourraient étre modifiées. " - -
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Pour commander
Série Style de lampe Couleur Options Modéle des lampes/puissance
EF26 = cube simple M = MR16 B = noir Vide = aucune option -LA=MR16 DEL,6 V-4 W -LL = MR16 DEL, 24 V-4 W
EF26D = cube double Vide = blanc du TP =vis inviolables?® -LB = MR16 DEL, 6 V-5W -LM = MR16 DEL, 24 V-6 W
EF26DS = cube jumelé fabricant -LG = MR16 DEL, 12V-4W  -LW = MR16 DEL,120V-4 W

-LI = MR16 DEL, 12 V-5W -LX=MR16 LED, 120 V-7 W
-LJ=MR16 DEL, 12V-6 W
1690.0454-E= embout

Exemple : EF26M-LL pour vis inviolables
(commandé séparément)
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